Werkzeugaufnahmen Bohrhammer

TE-C / SDS-Plus
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Bestellbezeichnung Verpackt zu Artikelnummer
Werkzeugaufnahme kpl - ] ] 1 Stk 343100
Werkzeugaufnahme TE2-MNG/TE7-Ckpl ‘ [ ] u (= 1 Stk 273118
Werkzeugaufnahme TE-C-Click . " m| = 1 Stk 2052753
Schnellspannaufnahme ] = 1 Stk 224119
Zur Verwendung mit Einsteckenende SDS-plus und SDS-max zur Aufnahme
von Werkzeugen mit zylindrischen Schaften ohne Schlag
Schnellspannaufnahme 13 | . " m = 1 Stk 60208
Zur Verwendung mit Einsteckenende SDS-plus und SDS-max zur Aufnahme ﬁ
von Werkzeugen mit zylindrischen Schaften ohne Schlag
Schnellspannaufnahme TE 16/TE 30 d ] u ] ] m [ 1Stk 282341
Zahnkranzaufnahme “ ] ] "= u 1 Stk 70640
Zahnkranzaufnahme m u m | 1Stk 282342
Werkzeugaufnahme ‘ u ] u u 1 Stk 2341256
Werkzeugaufnahme @ u u u ] ] 1 Stk 224117
Zur Verwendung von zylindrischen Schaften ohne Schlag bei Geraten mit TE-C
/ SDS-Plus Aufnahme
Winkelbohrkopf TE-AC I u u 1 Stk 70591
Winkelbohrkopf TE-AC 1 l [ | | I 1 Stk 272701
Winkelbohrkopf TE-AC2 H ] | ] ] 1 Stk 2126158
Bohrfutterhalter TE-C-BFH _ u == HE | ® | = = = = = = = = 1 Stk 60459
Zur Verwendung mit allen Bohr und Kombihdmmern der Werkzeugaufnahme
TE-C (SDS-plus)
Werkzeugaufnahme TE 30-A36 ‘ ] ] 1 Stk 2051839
Werkzeugaufnahme TE-T/TE 30 (02) ‘ | I | 1 Stk 2051838
Schnellspannaufnahme ﬂ ] [ ] ] 1 Stk 2123166
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