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Bestellbezeichnung | P zu | Arti i Verpackt zu  Artikelnummer
Bolzenfiihrung X-5-460-F10 | 1 Stk 373319
Kartuschen ¢
10 mm
DX Kartusche 6.8/11 M10 StkD weiss AR AN A s A 100 Stk | 412690
Gnaes—ine Bolzenfiihrung X-5-460-F10SS 1 Stk 373320
- 10 mm Bolzenfiihrung fiir reduzierte Betonabplatzungen
DX Kartusche 6.8/11 M10 BULK weiss e DR D A s 1000 Stk | 412696
Bolzenfiihrung X-5-460-FIE 1 Stk 373321
DX Kartusche 6.8/11 M10 StkD griin AN A AL A 100 Stk 416472 Bolzenfiihrung fiir Dammstoffbefestigungen 4’
DX Kartusche 6.8/11 M10 BULK griin —e AR 1000 Stk | 416476 Bolzenfiihrung X-5-460 FIE-L 18tk | 377812
/ 9 . sitdddadix L Bolzenfiihrung fiir Ddmmstoffbefestigungen —_— 1]
DX Kartusche 6.8/11 M10 StkD gelb AN ELEEE LT 100 Stk | 416473 Bolzenfiihrung X-5-460 FIE-XL 1Stk | 2046159
XL Bolzenfiihrung fiir Dammstoffbefestigungen O — i |
DX Kartusche 6.8/11 M10 BULK gelb e AP B2 DB IDNS 1000 Stk | 416477 Bolzenfiihrung X-5-460-F8GR 1Stk | 386012
Bolzenfiihrung fiir Gitterbefestigungen
DX Kartusche 6.8/11 M10 StkD rot ey e 100 Stk 416474
Bolzenfiihrung X-5-460-F8T m 1 Stk 284063
DX Kartusche 6.8/11 M10 BULK rot . A A 1000 Stk 416478 Bolzenfiihrung fiir Befestigungen von Kennzeichnungen
Bolzenfiihrung X-6-F8 1Stk | 2229805
DX Kartusche 6.8/11 M10 StkD schwarz g 100 Stk | 416475 standard Bolzenfiihrung
Bolzenfiihrung X-6-F8 N15 1Stk | 2229806
DX Kartusche 6,8/11 M10 T grau — AAAARAAAARA . 100 Stk | 2229027 fiir beengte Platzanforderungen *-l
DX Kartusche 6,8/11 M10-X10 T grau  MAAAAMAAAANA 1000 Stk | 2229028 Bolzenfiihrung X-6-F8N10 1Stk | 2229807
fiir beengte Platzanforderungen
DX Kartusche 6,8/11 M10 BK schwarz 100 Stk | 2229029 Bolzenfiihrung X-6-F10 1Stk | 2229808
10 mm Bolzenfiihrung ‘!i
Magazine -
Bolzenfiihrung X-6-FIE-L 1Stk | 2229809
Nagelmagazin X-MX 27 kpl 1 Stk 333315 L Bolzenfiihrung fiir Dammstoffbefestigungen bis 140 mm — i
Bolzenfiihrung X-6-FIE-XL - 1Stk | 2229810
XL Bolzenfiihrung fiir Dammstoffbefestigungen bis 200 mm _ﬁ
Nagelmagazin MX 72 kpl 1 Stk 370844 Bolzenfiihrung X-6-FGR 1Stk | 2229811
Bolzenfiihrung fiir Gitterbefestigungen §
Bolzenfiihrung X-6-F8T 1Stk | 2229816
Nagelmagazin X-6-MX 72 1Stk | 2233434 Bolzenfiihrung fiir Befestigungen von Kennzeichnungen .’
r Kolben und Puffer
Kolben X-P8S-351 verpackt ﬁ 1 Stk 406929
Bolzenfiih d Grundplatt Standerd
e A e = L R Kolben X-P8L-351 verpackt ﬁ 1 Stk 409293
Bolzenfiihrung X-FGSBME35 1 Stk 362174 lang
Kolben DX 2 e e 1Stk | 2103082
Zubehoérsatz DX 2 O
Bolzenfiihrung X-FG8L351 1 Stk 331339
kpl Kolben X-6-5-P8 ﬂ 1Stk | 373297
Standard-8-mm-Nagel, alle Befestigungselemente mit
Bolzenfiihrung X-2-F8 = 1Stk | 2094644 P8-Kunststoffscheibe, Kwik-Négel z. B. X-DNH und X-DKH
verpackt Kolben X-6-5-P8W N 1 Stk 373298
Standard-8-mm-Négel, alle Befestigungselemente mit
Grundplatte X-2-S 1Stk | 2094645 ’
verpackt ﬁ P8-Kunststoffscheibe, Kwik-Négel z. B. X-DNH und X-DKH
- Kolben X-6-5-PKWIK ——— s e 1Stk | 304532
Bolzenfiihrung X-5-460-F8 1Stk | 304529 DX Kwik-Gewindebolzen und Elemente z. B. X-M8H_-37
Standard Bolzenfiihrung
Bolzenfiihrung X-5-460-F8N15 _ 1Stk | 304530 1Kg 'nl:f: X-6-5-P10 —— T ElEn 1Stk | 373300
fiir beengte Platzanforderungen *._I
Kolben X-6-5-PIE-L [ X = vy 1 Stk 377813
Bolzenfiihrung X-5-460-F8N10 1Stk | 304531 Isolierung lange Ausfiihrung
fiir beengte Platzanforderungen *] Kolben X-6-5-PIE-XL - i 1Stk | 2046162
Isolierung extralange Ausfiihrung
Bolzenfiihrung X-5-460-F8S12 1 Stk 373317
Befestigungselemente mit 8- und 12-mm-Scheibe Kolben X-6-5-PGR ﬂ 1Stk 305448
Gitterbolzen
Bolzenfiihrung X-5-460-F8SS 1Stk | 373318 Kolben X-6-5-P8AL ﬂ 18tk | 373299
8mm X-ALH Nigel
Puffer X-6-5-B a | | 1 Stk 373330
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Bestellbezeichnung | P zu Verpackt zu| Artikelnummer
" " Geriisthaken X-6 SH | 1Stk | 2229800
Gerateverlangerungen w
Behélter X-PT 351 1 Stk 333312
n—j Kwik Bohrer TX-C 5/18B B e — u 1 Stk 61793
fur X-DNH, X-CR P8 S
Stangengerat X-PT 351 7FT kpl 1 Stk 333310
n—-‘a Kwik Bohrer TX-C 5/23B ) = | 1 Stk 28557
; fiir X-CR P8, X-CR M8, X-DKH
Reinigungs-Set DX 2 1 Stk 2097040
Behalter X-PT 2 n__‘.' 1Stk | 2094657
Reinigungs-Set DX-5-460 = % 1 Stk 372810
Griffbereich X-PT kpl i 1Stk | 254687 ey
Reinigungs-Set X-6-Clean - e =D ] 1Stk | 2310403
Rohr X-PT 1FT 1 Stk 254685 9ung [
: - =D
Rohr X-PT 3FT " 1Stk | 254684 Crgy =D
Behalter X-PT 460 kpl m_‘ 1 Stk 371663 Spray 66 ML — | 1 Stk 308976
Stangengerat X-PT 460 7FT kpl w 1 Stk 371661 Spray 300 ML g | 1 Stk 314648
; Sicherheitsbrille PP EY-HA S klar b | 1Stk | 2065590
Behalter X-PT 5 w- 1Stk | 2150263
= Sicherheitsbrille PP EY-HA R HC/AF klar | 1Stk | 2065591
Stangengerat X-5-PT 5 FT m-' 1Stk | 2150265 @
= — Koffer
t Koffer DX 351 leer ﬁ 1 Stk 228526
Stangengerat X-5-PT 7 FT 1Stk | 2150264
m—"’ Koffer DX 351-CT leer ﬁ 1 Stk 388814
':__t Koffer DX 460 / 462 leer 1Stk | 2281455
Behilter X-6-PT D‘ 1Stk | 2229108
Koffer DX 5 S leer 1 Stk 2248623
Stangengerat X-6-PT 5 FT m 1Stk | 2287017
= Koffer DX 5 L leer 1Stk | 2211852
Stangengerat X-6-PT 7 FT 1Stk | 2287018
m Koffer DX 6 XS ; | 1Stk | 2234933
- fir DX 6 F8/MX/GR leer
R E
o Koffer DX 6 L ; | 1Stk | 2289782
Anderes Zubehor fiir DX 6 IE/Kit leer ﬁ
Splitterschutzhaube X-6-SGF 1Stk | 2229812
fiir Magazin °
Splitterschutzhaube X-6-SG MX (fiir F8 und F10) o 1Stk | 2229815
Rondellenhalter X-6-5-WH23/36 verpackt 1 Stk 373331
fiir Magazin
Zusatzstandplatte X-EF 1 Stk 304285
Vorderseitenzubehor zur Verwendung bei Einbau von X-ECH .
mit DX 351 oder DX460
2094648 / Stabilisator X-2-STAB verpackt B 1Stk | 2094648
Stabilisator X-6-SL ‘ 1Stk | 2229109

www.hilti.at | 0800 - 81 81 00

Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

23-06 | Hilti



